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Model Size
(mm*mm*mm)

Working area
(mm*mm)

Current
(<A)

Power
(<W) Color Operating 

Temperature
Storage 

Temperature

NTF-C60L60W 89*68*23.5 60*60 0.23 5.5 White

0~40℃ -20~60℃NTF-C170L130W 178*159*23.5 170*130 0.79 18.9 White

NTF-C410L410W 458*418*35.5 410*410 2 36 White

Back Light
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光学设计

图纸数目

审  定
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结构设计

材料：

重   量数   量
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